Produktdatablad

EG493E

:hager

Arsur 4-kanaler, med litium knappcellsbatteri typ: CR 2450

Tekniska egenskaper

Frekvens

Frekvens 50 - 60 Hz
Strom

230 V gloéd- och halogenlampor 1500 W
Funktioner

Strémreserv i ar 5y
Med natverkssynkronisering Nej
Med kvartssynkronisering Ja
Antal funktionskanaler 4
Utrustning

Nogrannhet per dag 0,20 s
Med impulsprogram Ja
Antal kanaler 4
Instéllningar

Dagligt program Nej
veckoprogram Nej
Arsprogram Ja
Anviandningsforhallanden

Driftstemperatur -10- 50 °C
Anslutning

Area flexibel ledare 0.75 - 2.5 mm?
Area solid ledare 075 - 2.5 mm?

Text

Anslutningstyp

Med quickconnect snabbanslutningar

Funktion

Med pulsfunktion

Knapplas med PIN-kod
Narvarosimulering
Med drifttidsmatare

Dimensioner

Hojd 90 mm

Bredd 70 mm

Djup 65 mm

Kapacitet

Antal moduler 4

Elektriska huvudattribut

Miniminintervall mellan 2 omkopplingstider 1min

Hallbarhet

REACh-SVHC fri Ja

RoHS-6verensstammelse Ja
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