Fiche technique du produit

VEN112PVDC

:hager

Coffret Vector, 1 rangée, 12 modules, DC, installation PV

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur En saillie

Adapté a un usage extérieur Non

Fonctions

Protection contre les surtensions Non
VE112PVDC Capacité

Nombre de modules 12

Courant électrique

Courant assigné nominal 63 A

Dimensions

Profondeur 151 mm

Hauteur 302 mm

Largeur 310 mm

Largeur en modules 12

Couvercle, porte

Cadenassable Non

Couvercle/porte transparent(e) Ovui

Matiere

Code RAL 7035

Couleur Gris clair

Matériau Plastique

Equipement

Nombre de rangées 1

Nombre de rails 1

Avec transformateur pour sonnerie Non

Avec prise de courant Non

Sécurité

Classe de protection (IP) IP55

Classe de protection Classe Il

Nombre de disjoncteurs différentiels 300 mA 0

Compatibilité

Groupe de raccordements de four approprié pour un groupe haute tension Non
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