Dane katalogowe produktu

ESL440
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Stycznik 12VAC 4NO 40A AC-7a/b

Wiasciwosci techniczne

Rodzaj potaczenia

Rodzaj styku 4NO
Prad elektryczny
Prad znamionowy 40 A
Pojemnosé
ESL440 Liczba modutow 3
Czestotliwosé
Czestotliwose 50 - 50 Hz
Napiecie
Znamionowe napigcie udarowe Uimp 4000V
Napiecie znamionowe izolacji Ui 440V
Napiecie znamionowe tgczeniowe Ue (AC) 400 - 400V
Napigcie sterowania AC 12-12V
Napiecie sterowania DC 0-0V
Warunki uzytkowania
Zakres temperatur pracy -10 - 50 °C
Zastosowanie
Kategoria uzycia AC-7a/AC-Tb
Warunki uzytkowania
Temperatura przechowywania/transportu -40 - 80 °C
Wytrzymatosé
Wytrzymato$¢ mechaniczna (liczba cykli) 100000
Wytrzymatosé elektryczna (liczba cykli) 30000
Moc
Catkowite straty mocy dla pragdu znamionowego 17,30 W
Maksymalna moc pobierana 5,20 VA
Wymiary
Wysokos¢ 85 mm
Szerokos¢ 54 mm
Gfebokosé 60 mm
Rodzaj potaczenia
Liczba stykow 4
Sprzet
Liczba stykow NO 4
Liczba stykéw NC 0
Z przetacznikiem dla przetagcznika recznego Nie
Rodzaj potaczenia
Przekroj poprzeczny przewodu elastycznego 1.5 - 16 mm?
Przekrdj poprzeczny przewodu sztywnego 1.5 - 25 mm?
Zréwnowazony rozwoj
Zgodnos¢ z RoHS Tak
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