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Fiche technique du produit 
JK218B13
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JK113B26

Caractéristiques techniques

Dimensions
Hauteur 1300 mm

Largeur 355 mm

Longueur 1300 mm

Section intérieure / utile 19800 - 19800 mm²

Matière
Matériau Polyvinylchloride (PVC)

Code RAL 9010

Couleur Blanc pur

Transparent Non

Connectivité
Accessoires d'alignement goulotte Sans éclisses

Equipement
Nombre de cloisons 0

Nombre de compartiments 1 - 3

Nombre de cloisons clipsables 2

Nombre d'agrafes par mètre 1

Avec film de protection Oui

Durabilité

REACh-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui
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