Produktovy list .
SM601 :hager

Ampérmetr digitalni nepfimé méreni 0-600A

Technické vlastnosti

Kapacita
Poc¢et modult 4
Méreni
Rozsah méreni proudu 0-600A
Podminky pouziti
SMe01 Provozni teplota 10-55°C
Skladovaci/prepravni teplota -40 - 70 °C
Pfipojeni
Prarez flexibilniho vodice 6 mm?
Prarez plného vodite 10 mm?
Rozmeéry
Vyska 85 mm
Sitka 70 mm
Hloubka 54 mm
Méreni
Druh méficiho pfistroje Digitalni
Vykon
Prikon (VA) 1VA
Bezpecénost
Stupen kryti IP P20
Instalace, montaz
Montaz Lista DIN
Funkce
Trida presnosti 0.01
Frekvence
Frekvence 45 - 65 Hz
Vykon
Celkovy ztratovy vykon pfi jmenovitém proudu 1,10 W
Udrzitelnost
Bez REACh-SVHC Ano
V souladu se smérnici RoHS Ano
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