Fiche technique du produit

WMC412

:hager

WMC412

silea Plaque 2 postes en verre a bord droit neve

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de postes 2

Nombre de modules 2

Matiéere

Finition Brillant

Matériau Verre

Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 160 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 5 mm

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Installation, montage

Position de montage/connexion Horizontal
Vertical

Sécurité

Classe de protection (IP) IP20

Résistance aux chocs IK IKO2

Textes

Mode d'installation

Fixation de borne
Pour montage vertical ou horizontal

Vis / Tournevis Avec 2 vis de sécurité M3,5 x 25 mm chromées, dorées ou en acier
inoxydable pour protection de démontage
Avec tournevis
Durabilité
Sans halogene Oui
Conforme a la directive RoHS Oui
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