Karta katalogowa

ADA960D chager

RCBO Wytgcznik réznicowopradowy z cztonem nadpragdowym 1P+N 6kA C 10A/30mA Typ A

Wiasciwosci techniczne

Architektura

Uktad biegunow 1P+N
Liczba biegunéw chronionych 1
Charakterystyka wyzwalania C

Prad elektryczny

ADA9E0D Prad znamionowy In 10A
Znamionowy prad réznicowy ldn 30 mA
Prad znamionowy przy -25°C 12,06 A
Prad znamionowy przy -20°C 1,88 A
Prad znamionowy przy -15°C 1,69 A
Prad znamionowy przy -10°C 1n,5A
Prad znamionowy przy -5°C 1,31A
Prad znamionowy przy 0°C 113 A
Prad znamionowy przy 5°C 10,94 A
Prad znamionowy przy 10°C 10,75 A
Prad znamionowy przy 15°C 10,56 A
Prad znamionowy przy 20°C 10,38 A
Prad znamionowy przy 25°C 10,19 A
Prad znamionowy przy 30°C 10A
Prad znamionowy przy 35°C 9,85 A
Prad znamionowy przy 40°C 971A
Prad znamionowy przy 45°C 9,66 A
Prad znamionowy przy 50°C 9,41 A
Prad znamionowy przy 55°C 9,26 A
Prad znamionowy przy 60°C 9,12 A
Min./maks. warto$¢ progowa sterowania termicznego AC 1,13-145A
Wspotczynnik korekeyjny pradu znam. dla 2 aparatow zainstalowanych obok siebie 1

Bezpieczenstwo

Typ wytacznika réznicowopradowego A
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP2X

Gtéwne atrybuty elektryczne

Znamionowa zwarciowa zdolnos$¢ wytaczania Icn zgodnie z IEC 60898-1 6 kA
Napiecie
Napiecie znamionowe izolacji Ui 500V

Prad elektryczny

Prad znamionowy wytaczalny zwarciowy roboczy Ics 6 kA
Napiecie

Znamionowe napiecie udarowe Uimp 4000V
Maks. napiecie robocze 240V
Napiecie znamionowe tgczeniowe Ue (AC) 230 -230V
Kategoria przepigciowa 3
Typ napiecia zasilania AC
Moc

Moc rozproszona (we wktadce topikowe;)) 3,40 W

Czestotliwosé
Czestotliwose 50 - 50 Hz

Warunki uzytkowania
Maks. wysokosc¢ 2000 m
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Instalacja, montaz

Nominalny moment dokrecania dla zacisku odptywowego 210 - 2,10 Nm
Nominalny moment obrotowy gorny zacisk 2,10 - 2,10 Nm
Warunki uzytkowania

Klasa ograniczenia energii I*t 3
Wytrzymatosé

Wytrzymatosc elektryczna (liczba cykli) 2000
Wytrzymato$¢ mechaniczna (liczba cykli) 2000
Rodzaj potaczenia

Przekroéj poprzeczny przewodu elastycznego 1-16 mm?
Przekroj poprzeczny przewodu sztywnego 1-25 mm?
Przekroj poprzeczny wejscia ze srubami, dla przewodow elastycznych 1-16 mm?
Przekroj poprzeczny wejscia ze srubami, dla przewodoéw litych 1-25 mm?
Pojemnosé

Liczba modutow 2
Instalacja, montaz

Typ potaczenia dolnego aparatury modutowej biconnect
Wymiary

Wysokosé 93 mm
Szerokosc¢ 35 mm
Gfebokosé 68 mm
Warunki uzytkowania

Zakres temperatur pracy -25-40°C
Temperatura przechowywania/transportu -25-70°C
Rodzaj potaczenia

Przekroj poprzeczny wejscia i wyjscia ze srubami dla przewoddw elastycznych 1-16 mm?
Przekroj wejscia i wyjscia ze srubami, dla przewodow litych 1-25 mm?
Kompatybilnosé

Pasuje do szyn DIN Tak
Warunki uzytkowania

Stopien zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-2 2

Ochrona przed wilgocia

Dla wszystkich klimatéw

Zréwnowazony rozwoj

Zgodnos¢ z RoHS

Tak
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