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TXA230B
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TXA230B

Gestionnaire d énergie Kallysta KNX module de sortie esclave

Caractéristiques techniques

Connectivité
Type de raccordement Raccordement direct

Conditions d'utilisation
Tropicalisation/humidité/Exécution 93%/40°C

Température de service -5 - 45 °C

Raccordement
Section de raccordement en câble rigide 1 to 23: 1.5 - 2.5 mm²; 2 to 20: 0.2 - 1.5 mm²

Installation, montage
Montage sur Rail DIN

Puissance
Puissance consommée (VA) 42 VA

Réglages
Modes de configuration supportés ETS
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