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Installationsvert. UP, FW2, IP40,Schutzklasse I,mit Tiir und Messingkl., 4x12 PLE

: Technische Eigenschaften
=~ __N
| Installation, Montage

- . " 9 -
Geeignet fur Aussenbereich Nein

= Montage auf Unterputz

‘ Elektrischer Strom
Bemessungsstrom IN 125 A
Fwai2eT Ausstattung
Anzahl Reihen 4
Anzahl Felder 1
Mit Schloss Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock Nein
Kapazitat
Anzahl Module 48
Abmessungen
Hohe 842 mm
Breite 406 mm
Tiefe 121 mm
Einbauhdhe 770 mm
Abdeckung, Tur
Anzahl Schranktiiren 1
Abmessungen
Einbaubreite 334 mm
Einbautiefe 110 mm
Breite in Teilungseinheiten 12
Abdeckung, Tir
Mit transparentem Deckel/Tir Nein
Art der Schranktur Einzeltlr
Anschluss
Anzahl der Leitungs-/Rohreinfiihrungen 2
Werkstoff
Werkstoff Stahl
RAL Nummer 9010
Farbe Reinweil3
Ausstattung
Mit Erdungsklemmenblock Ja
Mit Montageplatte Nein
Sicherheit
Schutzklasse Schutzklasse |
StofBfestigkeit IK IKO8
IP-Klasse (Ingress Protection) IP40
SchlieBungstyp Ohne Schloss
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