Produktdatablad
LFS200206UNLA chager

I"\ndstycke LFS 20x20mm, stal, forzinkad

Tekniska egenskaper

Dimensioner

b A

Hojd 18 mm
Bredd 19 mm
Material
b Material Zink
LFS200206UNLA Behandling Obehandlad
Séakerhet
IB) .
Slagtélighet IK IKO8
Kapslingsklass (IP) IP30

Anviandningsforhallanden

Driftstemperatur -5-60°C
Utrustning
Med skyddsfilm Nej

Konfiguration

Overlapp Nej
Anslutning
Typ av montering Skruvanslutning

Snabbanslutning

Hallbarhet
REACh-SVHC fri Ja
RoHS-6verensstammelse Ja
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