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WL1522

Zasuvka se zemnicim kolikem a vickem, bezSroubova, stfibrna mat

Technické vlastnosti

Napéti

Jmenovité napéti 250V

Elektricky proud

Jmenovity proud IN 16 A

Podminky pouziti

Provozni teplota -10-35°C

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Material

Barva Stfibrna

Kod RAL 9006

Povrchova Uprava Matna

Material Kov
Uméla hmota

Povrch Neosetfeny

Lakované

Rozmeéry

Vyska 71 mm

Sitka 71 mm

Hloubka 47 mm

Vestavéné krabice pro hloubkovou zapusténou montaz 35 mm

Instalace, montaz

Montaz Zapusténa montaz
Konektivita
Typ pfipojeni Pripojeni Push-in

Upevnéni pomoci trment

Ano

Druh montaze

Upevnéni pfichytkou
Sroubovaci pfipojka

Typ konektoru/zastréky USB Bez
Vybaveni

Typ konektoru/zastréky vystupni zasuvky Uzemnovaci kolik
Otocna stfedova vlozka Ne
Se zavéSenym vikem Ano
S kulatym ochrannym zemnicim kolikem Ano
Se signalnim svitidlem Ne
Prislusenstvi

Popisové pole Ne
Predem vybaveno Vystup zasuvky
Kryt, dvere

Typ vika Vyklopny kryt se vrati zpét
Kapacita

Pocet moduld 0
Bezpeénost

Se zvysSenou ochranou proti dotyku Ne
Mechanicka odolnost IK IKO2
Stupen kryti IP P20

Pouzitelné ve vyssi tride IP

IP44 v kombinaci s tésnici sadou
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Funkce

S orienta¢nim osvétlenim Ne
S funkénim osvétlenim Ne
Identifikace

S potiskem Ne
Texty

Kryt Centralni kryci deska
Ochrana Bez zvysené ochrany proti nebezpeénému dotyku
Typ pfipojeni Se zasuvnymi svorkami QuickConnect
Vhodné pro

lumina

Udrzitelnost

V souladu se smérnici RoHS

Ano
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