Fiche technique du produit

WEOSIT

:hager

Interrupteur automatique InfraRouge Essensya 3 fils Titane

Caractéristiques techniques

Détection

Angle de détection

180 - 180

Type de capteur

Détecteur de mouvement

Réglages

Temporisé 1S - 30 Min
WEOSTT Eclairage

Sensibilité de la photocellule 5-800 Ix

Réglages

Temporisation au déclenchement 1800 s

Temporisation a I'enclenchement 2s

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Dimensions

Largeur 45 mm

Hauteur d'installation 1,20-1,20 m

Matiéere

Couleur Titane

Matériau Polycarbonate (PC)

Finition Satiné

Installation, montage

Montage sur Encastré

Distance de portée

Portée max. frontale 10m

Largeur de portée max. 5m
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