Fiche technique du produit

EEFO12D

:hager

Roombox IP confort 12 Entrées/Sorties et 1 variateur

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 10A

Installation, montage

Montage sur Rail DIN

Matiere

Couleur Gris clair

Equipement

Avec interrupteur pour commutation manuelle Non

Fréquence radio bidirectionnelle Non

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Puissance

P max. avec lampes a incandescence 2300 - 2300 W

Tension

Tension assignée d'emploi Ue 195 - 265V

Sécurité

Classe de protection (IP) IP20
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