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LF2502559016

Ravni ugao, LF 25x25mm, prometna bijela

Tehnicke karakteristike

Dimenzije

Visina 25 mm
Sirina 25 mm
Mijerenje a 50 mm
Pribor

Vrsta pribora

Oblikovano/kaluplieno

Postavke

Ugaoni domet 90 -90
Materijali

Materijal Akrilonitril butadien stiren (ABS)
Obrada Neobradeno
Boja Prometna bijela
RAL kod 9016
Sigurnost

Otpornost na udarce IK IKO7
Standardi

Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12 Ne
Uvjeti koristenja

Radna temperatura -56-60°C
Oprema

Sa zastitnim filmom Ne
Konfiguracija

Preklapanje Ne
Sa antibakterijskom obradom Ne

Instalacija, montaza

Montiranje na

Prolazni poklopac

Arhitektura

Simetri¢no Da

Odrzivost

Bez halogena Da

REACh-bez SVHC Da

Uskladeno sa RoHS Da
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