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Fiche technique du produit 
LVZVA

hager.com/fr-ch

LVZVA

Borne en V aluminium pour fv+ / LV taille 1-3, re/se/rm/sm up to 300mm², 3 pces

Caractéristiques techniques

Courant électrique
Courant assigné nominal 630 A

Fusible
Taille de l'élément fusible NH1-NH3

Raccordement
Section de raccordement en câble souple 25 - 300 mm²

Section de raccordement en câble rigide 25 - 300 mm²

Section de raccordement en câble rigide 25 - 300 mm²

Section de raccordement en câble rigide 35 - 240 mm²

Section de raccordement en câble rigide 25 - 300 mm²

Section de raccordement en câble rigide 25 - 300 mm²

Type de connexion / prise Raccordement V

Dimensions
Hauteur 50.50 mm

Largeur 23 mm

Profondeur 36.60 mm

Installation, montage
Couple de serrage 30 - 30 Nm

Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui
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