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ZAW131CC6

SIF-Wandlerschr, Univ.N,1355x780x315mm, NAR NH1-SUT, Wa 30x5mm, AAR SLTS 250A

Technische Eigenschaften

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) P44
Schutzklasse Schutzklasse Il
SchlieBungstyp 3-Punkt Schloss
Abmessungen

Hohe 1355 mm
Breite 780 mm
Tiefe 315 mm
Hoéhe Sammelschiene 30 mm
Breite/Dicke Sammelschiene 5-5mm
Abstand Sammelschienen 60 mm

Konnektivitat
Montageart teilversenkt

Installation, Montage
Geeignet fur Aussenbereich Ja

Abdeckung, Tur

Anzahl Schranktiiren 1
Werkstoff

RAL Nummer 7035
Ausstattung

Offnungswinkel 0 -120
Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue 400 - 400V
Isolationsspannung Ui 600V
StoBspannungsfestigkeit Uimp 6000V
Versorgungsspannungsart AC

Elektrischer Strom

Nennstrom 200 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400 V gemaf IEC 61439-1 3.8.10.4 50 kA

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Ausstattung

Anzahl Zahlerplatze <=63 A 1

Konnektivitéat

Anschlussart Direktanschluss

Netzform

Netzform TN-C
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