Tehniéki list proizvoda

HR535 chager

Relej za zastitu od curenja struje ka zemlji, podesivi 0,03-3 A, 4 kanala, tip A

Tehnicke karakteristike

Elektriéna struja

Nazivna rezidualna radna struja ldn 30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
750 mA
1000 mA
1500 mA
2000 mA
3000 mA
Toroid: Dopusteno preopterecenje 30 ka/100 ms
Oprema
Sa toroidom za curenje struje ka zemlji Da
Sigurnost
Vrsta rezidualne struje A
Postavke
Vremensko ka$njenje rezidualne struje 0,1s
Podesiva vremenska odgoda Da
Dimenzije
Maksimalna udaljenost veze izmedu prijemnika i odasiljaca 25 m i 50 m upletenii par
Odrzivost
Uskladeno sa RoHS Da
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