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Plochy roh kanalu LF 30x45, sv. Seda

Technické vlastnosti

Rozméry
Vyska 30 mm
Sitka 45 mm
Méreni a 60 mm
—l Piislusenstvi
LF30045570352 Typ pfislusenstvi Tvarovy dil
Nastaveni
Uhlovy rozsah 90 - 90
Material
Material Akrylonitrilbutadienstyren (ABS)
Povrch NeoSetreny
Barva Svétle Seda
Kod RAL 7035
Bezpeénost
Mechanicka odolnost IK IKO7
Normy
Vhodné pro funkéni integritu podle DIN4102-12 Ne
Podminky pouziti
Provozni teplota -5-90°C
Vybaveni
S ochrannou folii Ne
Konfigurace
Prekryvani Ne
S antibakterialni Upravou Ne
Instalace, montaz
Montaz Skrz viko
Architektura
Symetrické Ano
Vhodné pro
LF 30x45 / LFH 30x45
Udrzitelnost
Neobsahuje halogeny Ano
Bez REACh-SVHC Ano
V souladu se smérnici RoHS Ano
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