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Module 4 sorties KNX/DALI Broadcast

Caractéristiques techniques

Tension

Tension de service par bus 21-32V

Tension auxiliaire 230-230V

Réglages

Modes de configuration supportés ETS
easy

Sécurité

Classe de protection (IP) IP20

Capacité

Nombre de modules 6

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Conditions d'utilisation

Température de service -5-45°C

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED Oui

Raccordement

Type de connexion / prise

DRA (DIN-rail adapter)

Textes

Fonction

Fonction d'apprentissage activable via le bus pour le Fonctionnement
optimisé des lampes fluocompactes et a LED

Marquage

Porte-étiquette de grande taille

Type de raccordement

Avec bornes enfichables QuickConnect

Durabilité

REACh-sans SVHC
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