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KNX g/e/s Natynkowy nadajnik radiowy 2-krotny, IP55

Wiasciwosci techniczne

Instalacja, montaz

Sposéb montazu

Montaz powierzchniowy

Czestotliwosé

' Czestotliwos¢ nadajnika radiowego 868,30 MHz
Warunki uzytkowania
TRES02 Zakres temperatur pracy -10-55°C
KNX IP55 b\j Lacznosé
e Kategoria odbiornika 2
Protokét radiowy KNX Radio
Funkcje
Z termostatem pokojowym Nie
Napiecie
Zakres napiecia pracy 3-3V
Wymiary
Whbudowane puszki podtynkowe 25 mm
Wysokosé 76 mm
Szerokosc¢ 49 mm
Materiaty
Kolor Biaty
Kod RAL 9010
Materiat Tworzywo sztuczne
Wykonczenie powierzchni Potysk
Mat
Akcesoria
Posiada pole opisowe Nie
Dodatkowe informacje
Funkcja Latwe funkcje dodatkowe: +6 scen, tryb pracy zat./wyt., sterowanie 1
przyciskiem gora/dot
Konfiguracja moze zosta¢ przestana z urzadzenia gtéwnego
Funkcja resetu (do ustawien fabrycznych)
Montaz Do mocowania za pomoca $rub lub do montazu z mocowaniem
samoprzylepnym
Do montazu pionowego i poziomego
Zréwnowazony rozwoj
Zgodnos¢ z RoHS Tak
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