Ficha técnica do produto
SPNOG5R

:hager

SPNOG5R

Cart. recarga 65kA c/res. p/SPN265/465R

Caracteristicas técnicas

Capacidade

Numero de modulos 1
Tensao

Tensao nominal de funcionamento Ue 230-230V
Tens&o de funcionamento continua Uc de acordo com a IEC61643-1 275V
Nivel de protecéo de tensédo Up de acordo com IEC61643-1 1,50 kV

Corrente elétrica

Corrente de descarga nominal In 8 - 20 us L-N(PEN)/N-PE IEC61643 20 kA
Descarga max. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE 65 kA
Dimensées

Altura 18 mm
Largura 45 mm
Profundidade 45 mm

Condicoes de utilizacao

Temperatura de funcionamento -40 - 55 °C

Configuracao da rede

Tipo de rede TN-S
TT

Normas

Classe de requisitos IEC 61643 T2

Frequéncia

Frequéncia 50 - 60 Hz

Sustentabilidade

Livre de haldgenio Sim
REACH - livre de SVHC Sim
Conformidade RoHs Sim
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