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WJC258

ateha Prise TV double type F complet pour réseaux cablés

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules

Connectivité

Type de montage

Fixation par vis

Atténuation

Atténuation de raccordement a 21560 MHz 2dB

Atténuation de raccordement a 860 MHz 4 dB

Raccordement

Type de connexion / prise RJ11

Fréquence

Bande passante 4 - 2400 MHz

Matiéere

Code RAL 9010

Installation, montage

Montage sur En saillie

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur Elément de base avec habillage complet

Durabilité

REACh-sans SVHC Oui
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