Fiche technique du produit

SP040D

:hager

Cartouche 40KA 275V pour parafoudre débrochable

Caractéristiques techniques

Tension

Catégorie de surtension selon IEC 60947-1 3
Type de tension d'alimentation AC
Tension de fonctionnement continue Uc selon IEC 61643-1 275V
Equipement

Avec contact de signalisation a distance Non
Conditions d'utilisation

Température de service -20-60°C
Altitude max. 2000 m
Degré de pollution suivant IEC 60664/IEC 60947-2 2
Température de stockage/transport -40-80°C
Normes

Classe d'exigence IEC 61643 T2
Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz
Dimensions

Hauteur 23 mm
Largeur 82 mm
Profondeur 100 mm
Connectivité

Type de raccordement Fiche

Type de montage

Sur I'élément de base

Courant électrique

Courant de décharge max. (Imax) 40 kA
Courant nominal de décharge In 15 kA
Installation, montage

Compatible pour une installation en intérieur Oui

Tension

Tension nominale

240 VAC £10 %

Matiere

Matériau Thermoplastique

Couleur Gris clair

Code RAL 7035

Schéma de réseau

Type de réseau TN

TT

Sécurité

Classe de protection (IP) IP20

Usage

Est accessible Oui
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