Fiche technique du produit

WJCOG61
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WJCO061

ateha Variateur toute charge complet

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz
Matiére

Code RAL 9010
Matériau Acrylonitrile butadiéne styréne (ABS)

Polycarbonate (PC)

Dimensions

Largeur

77 mm

Profondeur

27 mm

Architecture

Type d'organe de commande

Poussoir simple

Conditions d'utilisation

Température de service -10-35°C

Raccordement

Section de raccordement en cable rigide Mini 2x 1 mm? - maxi 2x 2.5 mm?

Section de raccordement en céable souple 0.08 - 2.5 mm?

Equipement

Entrée de poste secondaire Oui

Durabilité

Sans halogene Oui

REACh-sans SVHC Oui

Conforme a la directive RoHS Oui
hager.com/fr Sous réserve de modifications techniques 14.07.2026


https://hager.com/fr/catalogue/?artnr=WJC061
https://hager.com/fr/catalogue/?artnr=WJC061
https://hager.com/fr/catalogue/?artnr=WJC061

