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Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 
UC262XHR
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UC262XHR

QEVO ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΟΡΙΖ. ΤΟΠΟΘ. ΑΥΤ. ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΜΠΛΟΚ X250/H250 600X200MM

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις
Ύψος 200 mm

Πλάτος 600 mm

Βάθος 188 mm

Αριθμός μονάδων 1

Εξοπλισμός
Αριθμός σειρών 0

Χωρητικότητα
Αριθμός στοιχείων 0

Ασφάλεια
Κλάση προστασίας Κατηγορία απομόνωσης I

Υλικά
Υλικό Μεταλλικό

Κωδικός RAL 9010

Χρώμα προϊόντος Pure white

Κάλυμμα, πόρτα
Πόρτα/κάλυμμα ερμαρίου Κάλυμμα

Ηλεκτρικό ρεύμα
Ονομαστικό ρεύμα IN 250 A

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι
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