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Architektura
Uktad biegunow 3P+N
Liczba biegunow 4

Prad elektryczny

Prad znamionowy In 63 A
CDAGG3J Znamionowy prad réznicowy ldn 30 mA
Zdolnos¢ wytgczania i otwierania [dm 1,25 kA
Znamionowy warunkowy prad zwarciowy lcn zgodnie z EN61008-1 10 kA
Prad znamionowy przy -25°C 63 A
Prad znamionowy przy -20°C 63 A
Prad znamionowy przy -15°C 63 A
Prad znamionowy przy -10°C 63 A
Prad znamionowy przy -5°C 63 A
Prad znamionowy przy 0°C 63 A
Prad znamionowy przy 5°C 63 A
Prad znamionowy przy 10°C 63 A
Prad znamionowy przy 15°C 63 A
Prad znamionowy przy 20°C 63 A
Prad znamionowy przy 25°C 63 A
Prad znamionowy przy 30°C 63 A
Prad znamionowy przy 35°C 63 A
Prad znamionowy przy 40°C 63 A
Prad znamionowy przy 45°C 63 A
Prad znamionowy przy 50°C 63 A
Prad znamionowy przy 55°C 63 A
Prad znamionowy przy 60°C 63 A
Prad znamionowy przy 65°C 63 A
Prad znamionowy przy 70°C 63 A

Instalacja, montaz

Nominalny moment obrotowy goérny zacisk 3,60 - 3,60 Nm
Nominalny moment dokrecania dla zacisku odptywowego 3,60 - 3,60 Nm
Lacznosé

Typ potaczenia Zaciski srubowe
Napiecie

Napiecie znamionowe tgczeniowe Ue (AC) 230 - 400V
Typ napiecia zasilania AC
Napiecie znamionowe izolacji Ui 500V
Wartos¢ wytrzymatosci dielektrycznej czgstotliwosci zasilania 2 kv
Znamionowe napiecie udarowe Uimp 4000V
Znamionowe wytrzymywane napiecie impulsowe Uimp IEC 60947-3 6000V
Maks. napiecie robocze 440V

Czestotliwosé

Czestotliwose 50 - 50 Hz
Pojemnosé
Liczba modutow 4

Kompatybilnosé
Pasuje do szyn DIN Tak

Bezpieczeristwo
Typ wytacznika réznicowopradowego A

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20
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Instalacja, montaz

Typ potaczenia gornego aparatury modutowe;j

Zaciski srubowe

Typ potaczenia dolnego aparatury modutowej biconnect
Rodzaj potaczenia

Przekrdj poprzeczny wyijscia ze srubami, dla przewodoéw litych 1-25 mm?
Przekroéj poprzeczny zacisku srubowego, dla przewodow elastycznych 1-16 mm?
Przekroj poprzeczny wejscia i wyjscia ze srubami dla przewodéw elastycznych 1-16 mm?
Przekroj wejscia i wyjscia ze srubami, dla przewodow litych 1-25 mm?
Moc

Moc rozproszona (we wktadce topikowe;)) 9,29 W
Warunki uzytkowania

Maks. wysokosc¢ 2000 m
Zakres temperatur pracy -25-70°C
Wytrzymatosé

Wytrzymatos¢ elektryczna (liczba cykli) 10000
Wytrzymato$¢ mechaniczna (liczba cykli) 20000

Lacznosé

Wyréwnanie poziomu zaciskow gornych aparatu modutowego

Wyréwnany zacisk

Wyréwnanie dolnego potaczenia dla urzadzeri modutowych

Wyréwnany zacisk

Wymiary

Wysokosc¢ 85 mm

Szerokosc 72 mm

Gfebokos¢ 70 mm

Zréwnowazony rozwoj

Zgodnos¢ z RoHS Tak
hager.com/pl Zastrzegamy sobie mozliwos¢ zmian technicznych 20.10.2026


https://hager.com/pl/katalog/?artnr=CDA663J

