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Automatski osigura¢ 3A, 3P, D, 10kA

Tehnicke karakteristike

Elektriéna struja

Nazivna struja In 3A
Nazivna servisna prekidna mo¢ Ics pri 230V AC po IEC 60947-2 15 kA
Nazivna kratkospojna prekidna mo¢ Icn pri 230V AC po IEC 60898-1 20 kA
Nazivna krajnja kratkospojna prekidna mo¢ Icu AC IEC 60947-2 15 KA
Nazivna krajnja kratkospojna prekidna mo¢ Icu pri 400V AC IEC 60947-2 15 kA
NDN303 Nazivna struja pri -15°C 347 A
Nazivna struja pri -10°C 3,42 A
Nazivna struja pri -5°C 3,37A
Nazivna struja pri 0°C 3,32 A
Nazivna struja pri 5°C 3,26 A
Nazivna struja pri 10°C 3,21A
Nazivna struja pri 15°C 316 A
Nazivna struja pri 20°C 31A
Nazivna struja pri 256°C 3,06 A
Nazivna struja pri 30°C 3A
Nazivna struja pri 35°C 2,92 A
Nazivna struja pri 40°C 2,85 A
Nazivna struja pri 45°C 2,77 A
Nazivna struja pri 50°C 2,69 A
Nazivna struja pri 55°C 2,61A
Nazivna struja pri 60°C 2,54 A
Nazivna struja pri 65°C 2,46 A
Nazivna struja pri 70°C 2,38A
Nazivna kratkospojna prekidna mo¢ Icn pri 400V AC po IEC 60898-1 10 kA
Arhitektura
Tip pola 3P
Elektriéna struja
Nazivna servisna prekidna mo¢ Ics AC prema IEC 60947-2 50 %
Nazivna servisna prekidna mo¢ Ics AC prema IEC 60898-1 7,50 kA
Nazivna krajnja kratkospojna prekidna mo¢ Icu pri 230V AC IEC 60947-2 30 KA
Arhitektura
Krivulja D
Kapacitet
Broj modula 3
Glavne elektricne karakteristike
Nazivna kratkospojna prekidna mo¢ lcn AC prema IEC 60898-1 10 kKA
Instalacija, montaza
Nazivni zatezni moment gornje kleme 2,80 - 2,80 Nm
Nazivni zatezni moment donje kleme 2,80 - 2,80 Nm
Nazivni zatezni moment 2,80 - 2,80 Nm
Napon
Nazivni radni napon Ue 400 -400V
Vrsta napajanja AC
Nazivni izolacijski napon Ui 500 V
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp 6000V
Frekvencija
Frekvencija 50 - 60 Hz
Veza
Presjek vij¢anog ulaza i izlaza, za masivne vodice 1-35 mm?
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Veza

Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za fleksibilne vodice 1-25 mm?
Presjek vij¢anog ulaza, za fleksibilne provodnike 1-25 mm?
Presjek ulaza sa vijcima, za masivne vodice 1-35 mm?
Instalacija, montaza

Vrsta donjeg priklju¢ka za modularne uredaje biconnect

Vrsta gornjeg prikljucka za modularne uredaje

Vij¢ana stezaljka

Moguca montaza 360° Da
Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20
Udaljenost mreze 60 mm
Uvjeti koristenja

Stepen zagadenja prema |IEC 60664/IEC 60947-2 2
Klasa ograni¢enja I’t energije 3
Radna temperatura -25-70°C
Snaga

Rasipanje snage pri IN 6,60 W

Povezivost

Vrsta veze

Vijéana stezaljka

Poravnanje gornjeg priklju¢ka za modularne uredaje

Poravnata klema

Poravnanje donjih priklju¢aka za modularne uredaje

Poravnata klema

Dimenzije
Sirina 52,50 mm
Visina 83 mm
Dubina 70 mm
lzdrZljivost
Elektriéna izdrzljivost u broju ciklusa 4000
Odrzivost
Uskladeno sa RoHS Da
llustracije / crtezi
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