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NSN103

Disjuntor 1P 3A D 25kA 1M

Caracteristicas técnicas

Corrente elétrica

Corrente nominal 3A
Capacidade nominal de rutura em servico Ics inferior a 230 V AC de acordo com a 7,50 kA
IEC60947-2

Capacidade nominal maxima de interrupcéo de curto-circuito Icu inferior a 230 V AC 25 kA
IEC60947-2

Arquitetura

N? de polos P
Curva D
Capacidade

Numero de mddulos 1
Principais atributos elétricos

Capacidade nominal de interrupcéo de curto-circuito lcn AC de acordo com a 10 kA
IEC60898-1

Instalacdo, montagem

Binario nominal de aperto do terminal superior 2,80 - 2,80 Nm
Binario nominal de aperto do terminal inferior 2,80 - 2,80 Nm
Tenséao

Tensao nominal de funcionamento Ue 240 - 415V
Tipo de alimentacéo de tensao CA (abreviatura)
Tens&o nominal de isolamento Ui 500 V
Tensdo nominal de resisténcia a impulsos Uimp 6000V
Frequéncia

Frequéncia 50 - 60 Hz
Conexao

Seccéo transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores 1-35 mm?
macicos

Seccéo transversal de entrada e saida com parafusos, para condutores flexiveis 1-25 mm?
Seccéo transversal de entrada com parafusos, para condutores flexiveis 1-25 mm?
Seccéo transversal de entrada com parafusos, para condutores macicos 1- 35 mm?
Instalacdo, montagem

Binario de aperto nominal 2,80 - 2,80 Nm
Tipo de ligacé&o inferior para aparelhos modulares biconnect

Tipo de conexao para produtos modulares

Terminal de parafuso

Possibilidade de montagem a 360° Sim
Seguranca

indice de protecgo IP IP20
Condicoes de utilizacdo

Grau de poluicdo de acordo com IEC60664/IEC60947-2 2
Tropicalizacdo Para todos os climas
Temperatura de funcionamento -25-70°C
Poténcia

Poténcia total dissipada em IN 2,24 W
Endurancia

N* de manobras elétricas em ciclos 4000
N? de manobras mecéanicas 20000

Conetividade

Tipo de ligacoes

Terminal de parafuso
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Conetividade

Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modulares

Bornes alinhados

Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares

Bornes alinhados
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Dimensoées

Altura 83 mm

Largura 17,50 mm

Profundidade 70 mm

Sustentabilidade

Conformidade RoHs Sim
Sujeito a alteracées técnicas 12.05.2026


https://hager.com/pt/catalogo/?artnr=NSN103

