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BD425N

Fehlerstrom Block 4 polig 25A 30mA Typ A

Technische Eigenschaften

Spannung
Bemessungsbetriebsspannung Ue 230 - 400 V

Isolationsspannung Ui 500 V

Stoßspannungsfestigkeit Uimp 4000 V

Frequenz
Frequenz 50 - 50 Hz

Elektrischer Strom
Bemessungsfehlerstrom Idn 30 mA

Bemessungsstrom IN 25 A

Architektur
Polanzahl 4

Position Neutralleiter Rechts

Installation, Montage
Nominales Drehmoment Untere Klemme 2,20 - 2,20 Nm

Abmessungen
Höhe 70 mm

Breite 44 mm

Tiefe 92 mm

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja
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