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MCB Wylacznik nadpradowy Icn=6000A 3P C 63A

Wiasciwosci techniczne

Prad elektryczny

Prad znamionowy In 63 A
Znam. zwarciowa zdolnos$¢ taczeniowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60947-2 6 kA
Znam. zdolnos¢ wytacz. zwarciowego Icn ponizej 230 V AC zgodnie z IEC 60898-1 10 kA
Prad znamionowy przy -15°C 76,19 A
Prad znamionowy przy -10°C 7472 A
MCN3XXE-MBN3XXE Prad znamionowy przy -5°C 73,26 A
Prad znamionowy przy 0°C 71,79 A
Prad znamionowy przy 5°C 70,33 A
Prad znamionowy przy 10°C 68,86 A
Prad znamionowy przy 15°C 67,4 A
Prad znamionowy przy 20°C 65,93 A
Prad znamionowy przy 25°C 64,47 A
Prad znamionowy przy 30°C 63 A
Prad znamionowy przy 35°C 60,85 A
Prad znamionowy przy 40°C 58,7 A
Prad znamionowy przy 45°C 56,55 A
Prad znamionowy przy 50°C 544 A
Prad znamionowy przy 55°C 52,26 A
Prad znamionowy przy 60°C 50,1 A
Prad znamionowy przy 65°C 4795 A
Prad znamionowy przy 70°C 458 A
Znam. zdolnos$é wytacz. zwarciowego lcn ponizej 400 V AC zgodnie z IEC 60898-1 6 kA
Architektura
Uktad biegunow 3P
Charakterystyka wyzwalania C
Pojemnosé
Liczba modutow 3

Gtowne atrybuty elektryczne
Znamionowa zwarciowa zdolnos$¢ wytgczania Icn zgodnie z IEC 60898-1 6 kA

Instalacja, montaz

Nominalny moment obrotowy goérny zacisk 2,80 - 2,80 Nm
Nominalny moment dokrecania dla zacisku odptywowego 2,80 - 2,80 Nm
Napiecie

Napiecie znamionowe tgczeniowe Ue (AC) 400-400 V
Typ napiecia zasilania AC
Napiecie znamionowe izolacji Ui 500V
Znamionowe napiecie udarowe Uimp 4000V

Czestotliwos¢
Czestotliwose 50 - 60 Hz

Rodzaj potaczenia

Przekroj wejscia i wyjscia ze srubami, dla przewodow litych 1-35 mm?
Przekrdj poprzeczny wejscia i wyjscia ze srubami dla przewodow elastycznych 1-25 mm?
Przekroj poprzeczny wejscia ze srubami, dla przewoddw elastycznych 1-25 mm?
Przekroj poprzeczny wejscia ze srubami, dla przewodoéw litych 1-35 mm?

Instalacja, montaz

Nominalny moment dokrecania 2,80 - 2,80 Nm
Typ potaczenia dolnego aparatury modutowej biconnect
Typ potaczenia gornego aparatury modutowe;j Zaciski srubowe
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Instalacja, montaz

Mozliwos¢ montazu 360° Tak
Bezpieczenstwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20
Rozstaw kratek 60 mm
Warunki uzytkowania

Stopien zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-2 2
Klasa ograniczenia energii I*t 3
Ochrona przed wilgocig Dla wszystkich klimatow
Zakres temperatur pracy -25-70°C
Moc

Moc rozproszona (we wktadce topikowej) 19,9 W

Lacznosé

Wyréwnanie poziomu zaciskow gornych aparatu modutowego

Wyréwnany zacisk

Wyréwnanie dolnego potaczenia dla urzagdzert modutowych

Wyréwnany zacisk

Typ potaczenia

Zaciski srubowe

Wymiary

Wysokosc¢ 83 mm

Szerokos¢ 52,5 mm

Gfebokosé 70 mm

Wytrzymatosé

Wytrzymatosé elektryczna (liczba cykli) 4000

Zréwnowazony rozwoj

Zgodnos¢ z RoHS Tak
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