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Minibrytare skruvanslutning 1-polig 0,5A C-karakteristik 6kA

Tekniska egenskaper

Elektrisk strom

Markstrém 0,50 A
Driftbrytférmaga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-2 6 kA
Markkortslutningbrytférméaga lcn under 230V AC enligt IEC60898-1 6 kA
Yttersta méarkkortslutningbrytférmaga Icu under 400 V AC IEC 60947-2 10 kKA
Mérkstrém -15°C 0,7A
Markstrém -10°C 0,7A
Méarkstrom -5°C 0,7A
Méarkstrom vid 0°C 0,6 A
Méarkstrom 5°C 0,6 A
Mérkstrom 10°C 0,6 A
Markstrom 15°C 0,6 A
Méarkstrom vid 20°C 0,6 A
Méarkstrom 25°C 0,6 A
Méarkstrom 30°C 0,5A
Mérkstrom 35°C 0,5A
Markstrom vid 40°C 0,5A
Méarkstrom vid 45°C 0,5A
Méarkstrom vid 50°C 0,5A
Méarkstrom 55°C 0,5A
Mérkstrém 60°C 0,4 A
Markstrém 65°C 0,4 A
Méarkstrom 70°C 0,4 A
Arkitektur

Antal poler 1P
Kurva C
Kapacitet

Antal moduler 1
Elektriska huvudattribut

Méarkkortslutningbrytférméaga lcn (IEC 60898-1) 6 kA
Installation, montering

Nominellt tdragningsmoment 6vre anslutning 2,80 - 2,80 Nm
Nominellt tdragningsmoment nedre anslutning 2,80 - 2,80 Nm
Spéanning

Markdriftspanning Ue 230-400 V
Matarspénning AC
Nominell isolationsspanning Ui 500 V
Nominell impulsskyddspéanning Uimp 4000V
Frekvens

Frekvens 50 - 60 Hz
Anslutning

Anslutningsarea ingéng och utgang med skruvar, solid ledare 1-35 mm?
Anslutningsarea ingang och utgédng med skruvar, flexibla ledare 1-25 mm?
Anslutningsarea vid inkommande med skruv, med flexibel ledare 1-25 mm?
Anslutningsarea ingang och utgang med skruvar, solid ledare 1-35 mm?
Installation, montering

Nominellt tdragningsmoment 2,80 - 2,80 Nm
Typ av nedre anslutning pa normkomponeter BlConnect

Typ av 6vre anslutning p& normkomponeter

Skruvanslutning

360 graders monteringsposition majlig

Ja
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Sakerhet

Kapslingsklass (IP) P20
Anvandningsforhallanden

Fororeningsgrad enligt IEC 60664 / IEC 60947-2 2
Energibegransningsklass I°t 3
Luftfuktighetsskydd For alla klimat
Driftstemperatur -25-70°C
Strém

Total effektforlust vid nominell markstrom 0,14 W
Anslutning

Anslutningstyp Skruvterminal

Ovre anslutning fér normkomponter

Anpassad anslutningsplint

Nedatriktad anslutning fér normkomponenter

Anpassad anslutningsplint

Dimensioner

Hojd 83 mm
Bredd 17,5 mm
Djup 70 mm
Hallbarhet
RoHS-6verensstammelse Ja
lllustrationer | teckningar
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