Produktdatenblatt
KU9S16HZ

:hager

Sammelschienen-LS, 6A, 25kA, 2-p., 2 Abgénge, inkl. Plombierh., VPE=10

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom IN 6A
Ausschaltvermdgen Grenzkurzschlussstrom Icu AC IEC 60947-2 25 kA
J’ \Zﬂ Ji;ﬂ \«l I Nennstrom bei -15 °C 726 A
I R Nennstrom bei -10 °C 713 A
j’ﬂ “’E J‘ﬂ ‘*L ‘]ﬂ Nennstrom bei -5 °C 7A
KU9S16HZ Nennstrom bei 0 °C 6,87 A
Nennstrom bei 5 °C 6,73 A
Nennstrom bei 10 °C 6,59 A
Nennstrom bei 15 °C 6,45 A
Nennstrom bei 20 °C 6,30 A
Nennstrom bei 25 °C 6,15 A
Nennstrom bei 30 °C 6 A
Nennstrom bei 35 °C 5,84 A
Nennstrom bei 40 °C 5,68 A
Nennstrom bei 45 °C 552 A
Nennstrom bei 50 °C 5,36 A
Nennstrom bei 55 °C 517 A
Nennstrom bei 60 °C 4,99 A
Nennstrom bei 65 °C 4,80 A
Nennstrom bei 70 °C 4,60 A
Architektur
Auslésecharakteristik B
Kapazitat
Anzahl Module 1,5
Spannung
Bemessungsbetriebsspannung Ue 240-240 V
Versorgungsspannungsart AC
Isolationsspannung Ui 500V
StoBspannungsfestigkeit Uimp 6000V
Frequenz
Frequenz 50 - 60 Hz
Installation, Montage
Typ untere Anschlussklemme fir modulare Gerate Sammelschiene
Sicherheit
IP-Klasse (Ingress Protection) IP20
Einsatzbedingungen
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2 2
Energiebegrenzungsklasse I°t 3
Luftfeuchtigkeitsschutz Fir alle Klimabereiche
Betriebstemperatur -25-70°C
Konnektivitat
Anschlussart Steckanschluss
Ausrichtung obere Anschlussklemme fiir modulare Geréte Ausgerichtete Klemmen
Ausrichtung untere Anschlussklemme fir modulare Gerate Ausgerichtete Klemmen
Abmessungen
Hohe 163 mm
Breite 27 mm
Tiefe 102 mm
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Nachhaltigkeit
RoHS-konform Ja
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