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Ram 3-fack vertikal, markfalt, A.8, titan metallic

Tekniska egenskaper

Kapacitet

Antal fack 3
Antal moduler 0
Material

Farg Titan
RAL-kod Motsvarar RAL 9006
Ytbehandling Metallic
Material Termoplast
Innehaller atervunnet material (% av den totala plastvikten) 46,25 %
Behandling Lackad
Dimensioner

Hojd 88 mm
Bredd 230 mm
Djup 10 mm
Hojd pé& P-touch-band for markningsfalt 6 mm
Tillbehor

Har marksfalt Ja

Installation, montering

Montering

Infélld montering

Monteringslége/anslutningslage Vertikal

Sakerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

Anvéandbar i hogre IP-klasser IP44 i kombination med tatningssats

Slagtalighet IK IKO5

Anvandningsférhallanden

Driftstemperatur -5-40°C

Text

Utférande Foér infalld installation

Markning Med markfalt

Hallbarhet

REACh-SVHC fri Ja
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