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Vippa enkel, "0"-symbol, A.8, réd blank

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Styr/manéverelement Enkel vippa
Kontroller och indikatorer

Antal knappar 1
Material

Farg Rod
Innehaller atervunnet material (% av den totala plastvikten) 38,25 %
RAL-kod Motsvarar RAL 3020
Ytbehandling Blank
Material Termoplast
Behandling Lackad
Dimensioner

Hojd 55 mm
Bredd 55 mm
Djup 21 mm
Kapacitet

Antal moduler 0
Anslutning

Anslutning/anslutningstyp Utan
Typ av montering Klor
Utrustning

Overvakningsfonster/ljusuttag Nej
Tillbehor

Har marksfalt Nej
Sakerhet

Kapslingsklass (IP) IP20
Slagtalighet IK IKO5

Anvandbar i hdgre IP-klasser

IP44 i kombination med tatningssats

Anvandningsférhallanden

Driftstemperatur -5-40°C
Text

Praglad Med symbol "0"
Utférande Klamfaste

Vippa stromstéllare/ tryckknapp

Till vippstrémstéllare/tryckknappar

Identifiering

Sammansattning Centrumbricka

Med tryck/pragling Ja

Konfiguration

Med taktil symbol Nej

Lamplig for

Al1/A8/Ci1/C.8

Hallbarhet

REACh-SVHC fri Ja

RoHS-6verensstammelse Ja
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