Produktdatenblatt

WAS7212AT

thager

ZS Steckd. SCHUKO m. Klappd., Feder, arret., EHBS, IP44 fihig, Ax/Cx, at mt la

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement Steckdose

Werkstoff

Enthalt recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 46,87 %

Farbe Anthrazit
WAST212AT RAL Nummer Ahnlich RAL 7021

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberflache Lackiert

Abmessungen

Hoéhe 55,6 mm

Breite 56 mm

Tiefe 24,8 mm

Kapazitat

Anzahl Module 0

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp SCHUKO

Konnektivitéat

Montageart Schraubbefestigung

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass Nein

Zubehér

Mit Beschriftungsfeld Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

StoBfestigkeit IK IKO5

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5-40°C

Texte

Montageart Schraubbefestigung Uber Sockel

Abdeckung ohne Abdeckung

Kennzeichnung

Zusammenstellung Zentralplatte

Geeignet fiir

A1/A8/C1/C.8

Nachhaltigkeit

REACh-SVHC frei Ja
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