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WDE3031

one.platform Lgcznik 1-klawiszowy 1-biegunowy, mechanizm, samozaciski

Wiasciwosci techniczne

Prad elektryczny
Prad zatgczania 10 AX (100W LED (SBL))

Instalacja, montaz

Sposob montazu Montaz podtynkowy
Napiecie
Napiecie znamionowe 250V

Czestotliwosé

Czestotliwose 50 - 60 Hz

Materiaty

Kolor Szary

Kod RAL Podobne do RAL 7035

Powierzchnia Mat

Materiat Metal
Tworzywo sztuczne

Wykonczenie Barwiony

Zawiera materiat z recyklingu (% catkowitej masy plastiku) 0%

Identyfikacja

Konfiguracja elementow Element podstawowy

Akcesoria

Pole opisowe Nie

Lacznosé

Rodzaj montazu Mocowanie srubowe

Elementy sterujace i wskazniki

Liczba przyciskow 1
Wymiary

Wymiary 70.80 x 70.80 mm
Gtebokos¢ zabudowy 31 mm
Wbudowane puszki podtynkowe 35 mm

Bezpieczenstwo
Odpornos¢ na uderzenie IK IKO7
Wyzsza klasa IP IP44 w potaczeniu z zestawem uszczelniajgcym

Prad elektryczny
Prad znamionowy In 10A

Rodzaj potaczenia
Typ ztgcza/wtyku Zacisk wtykowy

Dodatkowe informacje

Montaz Z pazurkami rozporowymi
Do mocowania srubowego

Typ potaczenia Z zaciskami wtykowymi
Oswietlenie Do potaczenia z podswietleniem i potgczenia
kontrolnego z podswietleniem
Przycisk Nie
Architektura
Element sterujgcy/obstugowy Klawisz pojedynczy
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Zréwnowazony rozwoj

Bezhalogenowe Tak
Zgodnos¢ z RoHS Tak
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