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FWB42KT

FWB Rozdzielnica natynkowa 48 modutéw z polem teletechnicznym IP31, Il klasa

Wiasciwosci techniczne

Instalacja, montaz

Nadaje sie do uzytku na zewnatrz

Nie

Sposoéb montazu

Montaz powierzchniowy

Prad elektryczny

Prad znamionowy In 1256 A
Sprzet

Liczba szyn 4
Liczba rzedow 4
Liczba sekcji w poziomie 2
Z zamkiem Nie
Posiada blok zaciskow neutralnych Tak
Pojemnosé

Liczba modutow 48
Funkcje

Posiada wytagcznik gtowny zabezpieczajacy Nie
Z wlotami przewodow Tak
Wymiary

Wysokos¢ 650 mm
Szerokosc¢ 550 mm
Gtebokos¢ 165 mm
Wysokos¢ wbudowania 650 mm
Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy 1
Wymiary

Szerokos¢ wbudowania 550 mm
Gtebokos¢ zabudowy 161 mm
Liczba jednostek szerokosci 24

Pokrywa, drzwi

Typ uchwytu

Uchwyt na zawiasach

Drzwi/pokrywa sg przezroczyste

Nie

Typ drzwi

Pojedyncze drzwi

Rodzaj potaczenia

Liczba wejs¢ kablowych

Lacznosé

Rodzaj montazu

Montaz powierzchniowy

Materiaty

Materiat Stal
Kod RAL 9010
Kolor Czysta biel

Materiat ptyty montazowej

Akrylonitryl-styren-akrylan (ASA)
Poliweglan (PC)

Sprzet

Posiada blok zaciskow uziemiajgcych Tak

Materiaty

Odpornos¢ na promieniowanie ultrafioletowe Nie

Sprzet

Posiada ptyte montazowg Tak
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Bezpieczenstwo

Klasa ochronnosci Klasa izolacji Il
Odpornos¢ na uderzenie IK IKO7
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) P31
Typ blokowania Blokada na pret

Bez zamka
Badanie rozzarzonym drutem 750 °C

Zréwnowazony rozwaoj

Zgodnos¢ z RoHS Tak
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