Produktdatenblatt
ZB32SEQ15EN

:hager

Komplettschr., univ.Z, 1ZP, RES, BKE-I, VT5, APZ, SLS 50A, 1100x550x205mm, IP44

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Hohe 1100 mm

Breite 550 mm

Tiefe 205 mm

Breite/Dicke Sammelschiene 5-5 mm

Hoéhe Sammelschiene 12 mm
ZB32SEQ1I5EN

Ausstattung

Anzahl Zahlerplatze <=63 A 1

Anzahl Zahlerplatze >=80 A 1

Anzahl Zahlerfeld (Einbausatz) 1

Anzahl Reihen 5

Multimedia Feld Bereich Ohne

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) P44

Schutzklasse Schutzklasse Il

Konnektivitat

Montageart Aufputz

Abdeckung, Tiir

Anzahl Schrankttren 1

Ausfliihrung des Handgriffes Klappgriff mit Vorreiber

Werkstoff

Farbe Reinweil3

RAL Nummer 9010

Netzform

Netzform TN-C-S

Anschluss

Anschlussquerschnitt Zéhlerzugangsleitung 10-10 mm?

Anschlussquerschnitt Zéhlerausgangsleitung 10-10 mm?

Anzahl der RJ45 Anschllsse 1

Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld Waagerecht

Anschluss-/Steckertyp Sammelschiene

Architektur

Polanzahl 5

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja
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