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Rahmen 2fach, A1, saffron, matt

Technische Eigenschaften

- — Kapazitat
Anzahl der Einsatze 2
Anzahl Module 0
Werkstoff
Farbe Gelb
WADG200G16 Pantone-Code Ahnlich Pantone 7409¢c
Glanzgrad Matt
Werkstoff Thermoplast
Enthalt recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 50 %
Oberflache Lackiert
Abmessungen
Hohe 81,5 mm
Breite 152,5 mm
Tiefe 10 mm
Zubehor
Mit Beschriftungsfeld Nein
Installation, Montage
Montage auf Unterputz
Einbau-/Anschlussort Waagerecht
Senkrecht
Sicherheit
IP-Klasse (Ingress Protection) IP20
Verwendbar in hdheren IP-Klassen IP44 in Kombination mit Dichtungsset
StoBfestigkeit IK IKO5
Abdeckung, Tiir
Ausfiihrung der Abdeckung/des Rahmens Einzelne Abdeckung
Einsatzbedingungen
Betriebstemperatur -5-40°C
Texte
Montageart Fur Unterputzmontage
Beschriftung Ohne Beschriftungsfeld
Nachhaltigkeit
Halogenfrei Ja
REACh-SVHC frei Ja
RoHS-konform Ja
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