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WAD9200C16

Ram 2-fack, C.8, saffron, matt

Tekniska egenskaper

Kapacitet

Antal fack 2
Antal moduler 0
Material

Farg Gul
Pantone-kod Motsvarar Pantone 7409¢c
Ytbehandling Matt
Material Termoplast
Innehaller atervunnet material (% av den totala plastvikten) 50 %
Behandling Lackad
Dimensioner

Hojd 88 mm
Bredd 159 mm
Djup 10 mm
Tillbehor

Har marksfalt Nej

Installation, montering

Montering Infélld montering
Monteringslége/anslutningslage Horisontell
Vertikal

Sakerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

Slagtalighet IK IKO5

Anvandningsférhallanden

Driftstemperatur -5-40°C

Skydd, dorr

Typ av lock/ram Enkel lucka

Text

Utférande For infalld installation

Markning Utan markfalt

Hallbarhet

Halogenfri Ja

REACh-SVHC fri Ja

RoHS-6verensstammelse Ja
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