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WAS1300C11

Steckdose SCHUKO, Schraub-Liftklemmen, A.x/C.x, shell, matt

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250V
Elektrischer Strom

Bemessungsstrom IN 16 A
Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5-40°C
Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz
Leistung

Leistungsaufnahme standby ow
Werkstoff

Farbe Beige
RAL Nummer Ahnlich RAL 9010
Glanzgrad Matt
Werkstoff Thermoplast
Oberflache Lackiert
Enthalt recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 35,57 %
Abmessungen

Hoéhe 70,9 mm
Breite 70,9 mm
Tiefe 41,3 mm
Anzahl Einheiten 1
Einbautiefe Unterputz-Dosen 32 mm
Einbautiefe 32 mm
Anschluss

Anschluss-/Steckertyp

Fahrstuhlklemme

Leiterquerschnitt 1,5 -2,5 mm?
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter onne Aderendhlilse 1,5 - 2,56 mm?
Installation, Montage
Montage auf Unterputz
Konnektivitat
Anschlussart Schraubanschluss
Mit Krallenbefestigung Ja
Montageart Schraubbefestigung
Krallenbefestigung
Ausstattung
Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz Nein
Mit Klappdeckel Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund Nein
Mit Signallampe Nein
Mit Schloss Nein
Zubehor
Mit Beschriftungsfeld Nein
Vorbestiickt mit Ohne
Kapazitat
Anzahl Module 1
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Mit erhdhtem Berlihrungsschutz Nein

StofBfestigkeit IK IKO5

IP-Klasse (Ingress Protection) P21

SchlieBungstyp Ohne Schloss

Mit mechanischer Codierung Nein

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein
Kennzeichnung

Nein

Zentralplatte

Durchverdrahtung méglich

Nein

Mit Schraubklemmen

Ohne Beschriftung

Al1/A8/Ci1/C.8

Nachhaltigkeit
Ja
REACh-SVHC frei Ja
RoHS-konform Ja
Abbildungen | Zeichnungen
31,3 19,2
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