Ficha técnica do produto

WAN7010C13

:hager

WAN7010C13

L

Tecla BP x2 A.x/C.x, canyon, mate

Caracteristicas técnicas

Arquitetura

Tipo de orgéo de comando

Tecla simples

Controlos e indicadores

Numero de teclas (gang)

Com indicador Néo
Materiais

Cor Vermelho
Cddigo Pantone Semelhante ao Pantone 7608c
Acabamento Mate
Material Termoplastico
Tratamento Envernizado
Dimensées

Altura 55 mm
Largura 55 mm
Profundidade 8 mm
Capacidade

Numero de mddulos 0
Conexao

Tipo de conector/ficha Sem

Conetividade

Tipo de montagem

Montagem de encaixe

Equipamento

Janela de controlo/saida de Iuz Sim
Acessorios

Tem campo de etiquetagem Nao
Seguranca

Classe de protecéo de entrada (IP) IP20
Resisténcia ao impactos IK IKO4
Condicoes de utilizacdo

Temperatura de funcionamento -5-40°C

Identificacao

Sistema de montagem

Placa de cobertura central

Adequado para

Al1/A8/C1/C.8

Sustentabilidade

Sem halogéneos Sim
REACH - livre de SVHC Sim
Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
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