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WAN7030C13

Bewegungsmelder Aufsatz fiir Einsatz UP 1,jm/2,2m, A.x/C.x, canyon, matt

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement Zentralstlick
Werkstoff

Farbe Rot
Pantone-Code Ahnlich Pantone 7608c
Glanzgrad Matt
Werkstoff Thermoplast
Oberflache Lackiert
Abmessungen

Hohe 55 mm
Breite 55 mm
Tiefe 20 mm
Kapazitat

Anzahl Module 1
Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Ohne
Konnektivitat

Montageart Klickbefestigung
Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass Nein
Zubehor

Mit Beschriftungsfeld Nein
Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) P20
StoBfestigkeit IK IKO4

Einsatzbedingungen
Betriebstemperatur -5-40°C

Kennzeichnung

Zusammenstellung Zentralplatte

Geeignet fiir

A1/A8/C1/C.8

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACh-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja
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