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WAS4055C08

A

A.x/C.x - Tomada Schuko ¢/ USB C 20W c/ obtur., ligacéo rapida, gold, metalico

Caracteristicas técnicas

Tenséo

Tens&o nominal 250V
Corrente elétrica

Corrente de saida 3,0A
Corrente nominal IN 16 A
Tenséao

Tensao de saida 50-90V
Condicbes de utilizacdo

Temperatura de funcionamento -5-40°C
Frequéncia

Frequéncia 50 - 60 Hz
Poténcia

Poténcia de saida 20 W
Poténcia absorvida em standby ow
Materiais

Cor Dourado
Cddigo Pantone Semelhante ao Pantone 8383c
Acabamento Metalico
Material Termoplastico
Tratamento Envernizado
Contém material reciclado (% do peso total do plastico) 1,35 %
Dimensoées

Altura 70,9 mm
Largura 70,9 mm
Profundidade 40 mm
Numero de unidades 1
Profundidade de montagem das caixas de encastrar 32 mm
Profundidade da montagem 32 mm

Conexéao

Tipo de conector/ficha

Terminal de encaixe

Seccéo transversal de condutores 1,5 -2,56 mm*
Seccéo transversal de condutor flexivel sem manga de extremidade do fio 1,5 - 2,56 mm?
Instalacdo, montagem

Montagem Encastrar

Conetividade

Tipo de ligacéo

Ligacéo de encaixe

Com fixacéo por garras

Sim

Tipo de montagem

Montagem por parafuso
Montagem com garras

Tipo de conector/ficha USB C+C
Equipamento
Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO
Insercao central com rotacéo Nao
Com tampa articulada Néao
Com pino redondo de protecdo da ligacdo a terra Nao
Com lampada de sinalizacdo Nao
Com fecho Nao
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Acessorios

Tem campo de etiquetagem Né&o
Pré-equipado com Nenhum
Capacidade

Numero de modulos 1
Seguranca

Com protecéo contra contacto Sim
Resisténcia ao impactos IK IKO5
Classe de protecéo de entrada (IP) IP20
Recebe fechadura Sem bloqueio
Com chaveamento mecanico Nao
Identificacao

Com gravacao Nao
Texto

Tampa Placa de cobertura central
Cablagem Passagem de cablagem possivel
Protecéo Nao
Tipo de ligacédo Com terminais de encaixe
Etiqueta Sem etiqueta

Adequado para

Al1/A8/Ci1/C.8

Sustentabilidade

Sem halogéneos Sim
REACH - livre de SVHC Sim
Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
Imagens e esquemas
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