Produktdatablad
WAF1511C15 :hager

Centrumbricka fér USB-C-uttag, Ax/Cx, pebble, matt

Tekniska egenskaper

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp USB-C

Antal anslutningar 1

Kapacitet

Antal moduler 2
WAFI511C15 Material

Farg Gra

RAL-kod Motsvarar RAL 7038

Ytbehandling Matt

Material Termoplast

Behandling Lackad

Innehaller atervunnet material (% av den totala plastvikten) 8,9 %

Dimensioner

Hojd 55 mm

Bredd 55 mm

Djup 10 mm

Anslutning

Typ av montering Skruvmontering

Anslutning/kontakt typ USB C

Sakerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

Slagtalighet IK IKO5

Kapacitet

Antal 6ppningar for insatser

Text

Markning

Utan markfalt

Uttagsmoduler

Med rakt uttag

Lamplig for

A1/A8/C1/C.8

Hallbarhet

Halogenfri Ja

REACh-SVHC fri Ja

RoHS-6verensstammelse Ja
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