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WANS010C15

A.x/C.x - Terméstato ambiente para aquecimento, pebble, mate

Caracteristicas técnicas

Arquitetura

Tipo de orgéo de comando Rotativo
Corrente elétrica

Corrente nominal IN 16 A
Poder de corte 16 A
Corrente max. de comutacéo 16 A
Tensao

Tensdo nominal 210 - 250V
Tensdo nominal 250V

Alimentacéo

Tenséo de alimentacéo

230V +/-10%

Frequéncia

Frequéncia 50 - 60 Hz
Modo de configuracdo

Temperatura pré-regulada conforto 5-40°C
Materiais

Cor Cinzento
Cadigo RAL Semelhante ao RAL 7038
Acabamento Mate
Material Termoplastico
Tratamento Envernizado
Dimensées

Altura 71 mm
Largura 71 mm
Profundidade 32 mm
Ecra

Com display Nao
Equipamento

Diferenca de temperatura de comutacéo 0,50 K

Tipo de termdstato

Termostato interior

Tipo de sonda

Sensor de temperatura

Seguranca

Classe de protecéo de entrada (IP) IP20
Conexao

Tipo de contactos 1NO

Compatibilidade

Tipo de controlo de climatizacdo

Aguecimento

Condicoes de utilizacao

Classe de eficiéncia energética

| (1%)

Texto

Modo de instalacado

Possivel fixacdo com parafuso através de placa da suporte

Tipo de ligacao

Com terminais de parafuso

Recirculacéo térmica

Com retorno térmico através de software

Impressao

Com gravacao
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Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC Sim
Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

Imagens e esquemas
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