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TMF100

Transceiver sans fil Modbus RTU vers Modbus TCP Ethernet. Bluetooth, 24 V DC

Caractéristiques techniques

Equipement
Serveur web Non

Tension
Tension de service 24 - 24 V

Type de tension d'alimentation DC

Connectivité
Protocole radio IEEE 802.15.4

Type d'interface Bus / passerelle Media Interfaces multiples

Puissance
Courant absorbé 100 mA

Sécurité
Classe de protection (IP) IP20

Capacité
Nombre de modules 1

Equipement
Nombre de canaux 24

Conditions d'utilisation
Température de service -25 - 50 °C

Equipement
Nombre maximal d'appareils par canal 1

Commandes et indicateurs
Avec affichage LED Oui

Dimensions
Largeur 17,8 mm

Dimensions 85.4 x 17.8 mm

Profondeur 60,2 mm

Largeur en modules 1

Raccordement
Type de connexion / prise au système Bus Borne à vis

Borne à collier

Type de connexion / prise Borne à vis
Borne à collier

Fonctions
Nombre de canaux de fonctions 24

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui
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