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LFH2002007035

Goulotte sans halogéne,20x20,gris clair

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur 18 mm
Largeur 19 mm
Longueur 2000 mm
Largeur du couvercle 19 mm
Cache, porte

Nombre de couvercles pouvant étre montés 1
Type de couvercle Prémonté
Dimensions

Section intérieure 228 - 228 mm?
Capacité

Nombre max. de cébles (@ 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) 1
Matiéere

Matiere PC-ABS
Traitement de surface Non traité
Code RAL 7035
Couleur Gris clair
Transparent Non
Sécurité

Résistance aux chocs IK IKO7
Indice de protection IP IP30
Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 Non
Conditions d'utilisation

Température de service -5-90°C

Connectivité

Accessoires d'alignement

Sans éclisses

Equipement

Nombre de cloisons 0

Nombre de compartiments 1-1

Nombre de cloisons clipsables 0

Eclisses incluses Non

Nombre d'agrafes par metre 0

Avec film de protection Non

Installation, montage

Perforation de socle Oui

Configuration

Auto-adhésif Non

Avec traitement antibactérien Non

Eléments fournis

Livraison sur rouleau Non

Durabilité

Sans halogene Oui

Conformité REACH Oui

Conforme a la directive RoHS Oui
hager.com/fr-ch Sous réserve de modifications techniques 21.10.2026


https://hager.com/fr-ch/catalogue/?artnr=LFH2002007035
https://hager.com/fr-ch/catalogue/?artnr=LFH2002007035
https://hager.com/fr-ch/catalogue/?artnr=LFH2002007035

Fiche technique du produit .
LFH2002007035 :hager

lllustrations | dessins

E]it

hager.com/fr-ch Sous réserve de modifications techniques 21.10.2026


https://hager.com/fr-ch/catalogue/?artnr=LFH2002007035

