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/ tehalit.LFH Kanat elektroinstalacyjny bezhalogenowy 20x20mm, jasnoszary
- Wiasciwosci techniczne
Wymiary
Wysokosc¢ 18 mm
Szerokosc¢ 19 mm
Dtugosc¢ 2000 mm
Szerokosc¢ pokrywy 19 mm
LFH2002007035 Pokrywa, drzwi
Liczba mozliwych do montazu pokryw 1
Typ pokrywy Wstepnie zamontowana
Wymiary
Wewnetrzny przekroj poprzeczny 228 - 228 mnm?
Pojemnosé
Maks. liczba kabli (@11mm, wypetnienie 50%, bez urzadzen) 1
Materiaty
Materiat PC/ABS
Wykoniczenie Barwiony
Kod RAL 7035
Kolor Jasnoszary
Przezroczysty Nie

Bezpieczernstwo

Odpornos¢ na uderzenie IK IKO7
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP30
Normy

Nadaje sie do integralnosci funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12 Nie

Warunki uzytkowania

Zakres temperatur pracy -5-90°C
Lacznosé

Akcesoria tgczeniowe Bez tgcznik apodstawy
Sprzet

Liczba przegrod 0
Liczba przegrod 1-1
Liczba partycji z mozliwoscig potgczenia wtykowego 0
Zacisk mocujgcy linke w zestawie Nie
Liczba klamer do kabli na metr 0
Z folig ochronng Nie

Instalacja, montaz
Perforacja podstawy Tak

Konfiguracja
Jest samoprzylepne Nie
Z obrébka antybakteryjng Nie

Dostarczane wyposazenie
Dostarczany w rolkach Nie

Zréwnowazony rozwoj

Bezhalogenowe Tak
Zgodny z REACH - bez SVHC Tak
Zgodnos¢ z RoHS Tak
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