Productdatablad
LFH3004507035 :hager

Technische karakteristieken

/ LFH, bodemprofiel + deksel halogeenvrij 30x45 mm, lichtgrijs
-

Afmetingen
Hoogte 20
Breedte 25 mm
Lengte 2000 mm
Dekselbreedte 45 mm
LFH3004507035 Deksel, deur
Aantal deksels ]
Type deur Loe
Afmetingen

Binnendoorsnede

1010 - 1010 mm?

Capaciteit

Max. aantal kabels (@ 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) 5
Materiaal

Materiaal PC-ABS
Oppervilaktebehandeling Onbehandeld
RAL-kleur 7035
Kleur Lichtgrijs
Transparant Nee
Veiligheid

Slagvastheid IK IKO7
Beschermingsgraad IP IP30
Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 Nee
Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5-90°C

Connectiviteit

Kabelgootverbinding Voorgemonteerd met koppelingen

Uitrusting

Aantal scheidingswanden 0

Aantal compartimenten 1-1

Aantal scheidingswanden 0

Met kabelhouders Nee

Aantal kabelhouders per meter 0

Met beschermfolie Nee

Installatie, montage

Bodemperforatie Ja

Configuratie

Is zelfklevend Nee

Met antibacteriéle behandeling Nee

Leveringsomvang

Leverbaar op rol Nee

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH conform Ja

RoHS conform Ja
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